
เก ์จ ัวดความ ัดน
MA-63-0,25
หมายเลข ิชน ่สวน: 7169

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ืพน ีทแสดงผล 0 bar...0.25 bar
0 psi...3.6 psi

ไ ้ดมาตรฐาน EN 837-3
เกจ ัวดแรง ัดนขนาด ีท ํกาหนด 63
ป้อง ักนการระเ ิบด หมายเห ุต ้ขอ ูมลในใบ ัรบรอง

โซน 1 (ATEX)
โซน 2 (ATEX)
โซน 21 (ATEX)
โซน 22 (ATEX)

ประเภทของ ัรด การ ิตด ัตงสาย
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ัตวกลางของเหลว

ืสอ ๊กาซ
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ไ ่ม ีมอะเซ ิท ีลน

ไ ่ม ีมออก ิซเจน
แรง ัดนใ ้ชงาน 0 bar...0.25 bar
จ ัจยโหลดส ัลบ 0.9
จ ัจยโหลด ่ตอเ ืนอง 0.75
ระ ัดบความแ ่มน ํยาในการ ัวด 1.6
ระ ัดบการป้อง ักน IP43
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -20 °C...80 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...60 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ํตาแห ่นงการเ ืชอม ่ตอ กองห ัลง

พอ ์รทลม G1/4
ุจกเก ีลยว ัวส ุด ทองเห ืลอง
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย เห ็ลก
ัวส ุดในการ ูดห ้นา ่ตาง PMMA
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 180 g
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