
สาย ํนา ่รอง
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
หมายเลข ิชน ่สวน: 8001373

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 25 ิพน
ชายตรง/ปลายเปิด
Sub-D / -

ป้อง ักน ใ ่ช
ความยาวสายเคเ ิบล 3.2 m
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล 7 mm
ระ ัดบการป้อง ักน IP40

ในสภาพการ ิตด ัตง
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
ีสปลอกสาย ีสเทา
ีทอ ู่ยอา ัศย ีส ีสเทา
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