
โม ูดล ิอน ุพต/เอา ์ต ุพต
CDPX-EA-V2
หมายเลข ิชน ่สวน: 8023321

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความ ึลกในการ ิตด ัตง 34 mm
ความ ูสง 89 mm
ระยะเวลา 41 mm
อ ุนญาต ีขด ีซ

c UL เรา - รายการ (OL)
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ ้ขอ ับง ัคบของสหราชอาณา ัจกร ํสาห ัรบ EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C

ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 5 - 85 %
ไ ่มควบแ ่นน

ระ ัดบการป้อง ักน IP20
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 80 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ิอน ุพต ิด ิจตอล, ํจานวน 8
ิอน ุพต ิด ิจตอล, ความ ่ลา ้ชาของ ัสญญาณ ิอน ุพต 0.1ms
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ิด ิจตอล ิอน ุพต แรง ัดน/กระแส ิอน ุพต 24Vdc
ิอน ุพต ิด ิจตอล ่คาเ ็ลก ้นอย ํสาห ัรบ TRUE 12 - 30 VDC
ิอน ุพต ิด ิจตอล ่คาเ ็ลก ้นอย ํสาห ัรบ FALSE 0 V
ิอน ุพต ิด ิจตอล การแยกไฟฟ้า ใ ่ช
ิด ิจตอลเอา ์ท ุพต, ัตวเลข 7
ิด ิจตอลเอา ์ท ุพต ห ้นา ัสม ัผส 1 ีรเล ์ย
ิด ิจตอลเอา ์ต ุพต, แรง ัดนเอา ์ต ุพต 12 - 30 V DC

เอา ์ต ุพต ิด ิจตอล, กระแสไฟขาออก 0.5 A
เอา ์ต ุพต ิด ิจตอล การแยกไฟฟ้า ใ ่ช
เอา ์ต ุพต ิด ิจตอล, ความ ้ตานทานไฟฟ้า ัลดวงจร ใ ่ช
ิด ิจตอลเอา ์ต ุพต, ความ ้ตานทานโอเวอ ์รโหลด ใ ่ช
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