
Linear gantry
EXCT-30- -
หมายเลข ิชน ่สวน: 8026576

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 30
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง แนว ัตง

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค พอ ์ร ัทลไล ์น
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.95 bar...8 bar
ัอตราเ ่รง ูสง ุสด 50 m/s²

ความเ ็รว ูสง ุสด 5 m/s
ความแ ่มน ํยาในการ ํทา ้ซา ±0.1 มม.
รอบการ ํทางาน 100%
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -10 °C...60 °C

ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 0 - 90 %
ระ ัดบความ ัดนเ ีสยง 78 dB(A)
ระ ัดบการป้อง ักน IP40
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 10 °C...40 °C

แรงประมวลผล ูสง ุสดใน ิทศทาง Z 300 N
โหลด ิพ ักดพ ้รอมไดนา ิมก ูสง ุสด 3 kg
ประเภทของ ัรด พ ้รอม ุชด ิตด ัตง

ีม ัตวเ ืลอน
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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