
เ ็ชควา ์ลว
VMPA14-RV
หมายเลข ิชน ่สวน: 8039820

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ง ์ก ัชนวา ์ลว ง ์ก ัชนตรวจสอบปลด ็ลอคไ ้ด
ประเภทการ ํดาเ ินนการ ินวเม ิตก
ประเภทของ ัรด ค ิลป
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 350 l/min

แรง ัดนใ ้ชงาน 0.05 MPa...0.8 MPa
0.5 bar...8 bar

ไพ ๊ลอตความ ัดน 0.05 MPa...0.8 MPa
0.5 bar...8 bar

ควบ ุคมความ ัดน 7.25 psi...116 psi
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย ปอม
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

ประเภทของการกระ ุ้ตน,ไพ ๊ลอตง ์ก ัชนไ ่ม ้ยอนก ัลบ ินวเม ิตก
แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภ ิม ีทสม ูบร ์ณ 0.5 bar...8 bar
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 4 - ความเ ้คนการ ักดก ่รอน ีทแ ็ขงแก ่รงเป็น ิพเศษ
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...40 °C
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -5 °C...50 °C
ืสอควบ ุคม ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 0.17 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR
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