
cable seal
NEAU-KD-P4-A1-P5
หมายเลข ิชน ่สวน: 8079860

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 4 g
ขนาดบรร ุจ 5
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...85 °C
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -40 °C...85 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด TPE-V

ทดสอบไฟ UL94 V-0
การเ ืชอม ่ตอ 1 การออกแบบ ห ้นา 13.5
การเ ืชอม ่ตอ 2 การออกแบบ เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสาย 6.5 ... 9.5mm
ีส ีส ํดา
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