
อะแดปเตอ ์รห ้นาแปลน ิตด ัตง
DARQ-B-F04-F03-R13
หมายเลข ิชน ่สวน: 8082978

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาดบรร ุจ 1
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค Mounting adapter
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 270 g

การเ ืชอม ่ตอ 1 ง ์ก ัชน ไดรฟ์เอา ์ท ุพท
การเ ืชอม ่ตอ 1 การออกแบบ ูรปแบบการเจาะ 04
การเ ืชอม ่ตอ 2 ง ์ก ัชน ลดเ ้ตาเ ีสยบ
การเ ืชอม ่ตอ 2 การออกแบบ ูรปแบบการเจาะ 03
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS

สะพานประกอบ ัวส ุด เห ็ลก ักลวาไน ์ซ
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