
ฝาค ่วา
DHAS-GA-B22-S
หมายเลข ิชน ่สวน: 8097634

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

Inverting cap version ่คาเ ิรม ้ตน
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ัสงเกตความ ้ตานทานของ ัวส ุด ีท ัสม ัผส ักบ ัตวกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...180 °C

แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi), แรง ีถบก ัลบ 189 N
แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi) ่ลวงห ้นา 158 N
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 18 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ฝาปิด ัวส ุด VMQ ( ิซ ิลโคน)
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