
ัตว ่บง ีช ํตาแห ่นง
SAMH-F12-MK-A2
หมายเลข ิชน ่สวน: 8101084

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ส ิวต ์ชความใก ้ล ิชด 2 ัตวพ ้รอมระบบป้อง ักนการระเ ิบดและการป้อง ักน IP

ูสง
ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 2 (ATEX)

โซน 22 (ATEX)
้ขอ ูมลการใ ้ชงาน เ ืมอใ ้ช ักบวา ์ลว ุมม ่บา VZXA การอ ุน ัม ิต SIL

ํสาห ัรบผ ิลต ัภณ ์ฑ ัทงหมดจะใ ้ชไ ่มไ ้ด ีอก ่ตอไป
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 151 g
ีซล ัวส ุด EPDM
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยม

PA เส ิรมแรง
ระ ัดบการป้อง ักน IP65

IP67
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
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