
้ขอ ่ตอลม
NPQE-D-G14F-Q4-P10
หมายเลข ิชน ่สวน: 8112990

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด ่คาเ ิรม ้ตน
ความก ้วางปรก ิต 2.5 mm
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

ออกแบบ แบบตรง
ขนาดบรร ุจ 10
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค กด-ป ่ลอย เป็นห ัลก
แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภ ิม ีทสม ูบร ์ณ -0.095 MPa...0.8 MPa

-0.95 bar...8 bar
แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภม ัทงหมด -13.775 psi...116 psi
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
คลาสค ีลน ูรม คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 22.8 g

ประเภทของ ัรด หกเห ีลยมภายนอก SW17
้ขอ ่ตอลม 1 เก ีลยวใน G1/4
้ขอ ่ตอลม 2 ํสาห ัรบ ่ทอลมเ ้สน ่ผาน ูศน ์ย ้ดานนอก Ø 4 มม.

แหวนป ่ลอย ีส ีสฟ้า
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย ทองเห ืลอง ุชบ ินกเ ิกล

ป ่ลอยแหวน ัวส ุด ปอม
ีซล ่ทอ ัวส ุด NBR
่สวนแคลมป์ ่ทอ ัวส ุด สแตนเลส
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