
ค ิลปเซฟ ีต
NPAP-QE-S-Q6-P10
หมายเลข ิชน ่สวน: 8113229

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาดบรร ุจ 10
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภ ิม ีทสม ูบร ์ณ -0.095 MPa...0.8 MPa
-0.95 bar...8 bar

แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภม ัทงหมด -13.775 psi...116 psi
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
คลาสค ีลน ูรม อง ์คประกอบ ีท ิตด ัตงแบบคง ีท ไ ่ม ีมการประเ ิมน ีท ีมความหมายตาม ISO

14644-1
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 0.07 g

พอ ์รทลม ํสาห ัรบ ่ทอลม ้ดานนอก Ø 6 มม.
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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