
เซอ ์ร ิวส ูย ินต
MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-A8-WPE-B
หมายเลข ิชน ่สวน: 8130948

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 4
ีซ ีร ์ส MS
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง แนว ัตง +/- 5°

ระ ัดบความ ัดน G1/8 พ ้รอมแ ้ลว
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.1 MPa...1 MPa

1 bar...10 bar
14.5 psi...145 psi

่ชองระบายอากาศมาตรฐาน 0.6->0 MPa (6->0 บา ์ร, 87->0 psi) 1400 l/min
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 1700 l/min
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม เ ้ขา ักนไ ่มไ ้ด ักบ ้นา ัมนเอสเทอ ์ร
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -5 °C...50 °C
ุอณห ูภ ิมปานกลาง 5 °C...50 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 470 g

ประเภทของ ัรด การ ิตด ัตงสาย
พ ้รอมขา ึยด
พ ้รอม ุอปกร ์ณเส ิรม
ทางเ ืลอก:

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS

14 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 1/1


