
ัตว ่บง ีช ํตาแห ่นง
SASF-S2-B-V-A20
หมายเลข ิชน ่สวน: 8140395

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

่ชวงการป ัรบ ุมมห ุมน 0 deg...360 deg
ง ์ก ัชนเ ิพมเ ิตม ส ิวต ์ช ัสงงานแบบป ัรบไ ้ด
ขนาด ก ้วาง x ยาว x ูสง Ø 65 x 48.5
ความเห ืนอย ้ลา การทดสอบการขน ่สง ีท ีมระ ัดบความ ุรนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN

60068-2-6
ักนกระแทก การทดสอบแรงกระแทก ้ดวยระ ัดบความ ุรนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ

EN 60068-2-27
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -25 °C...70 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 96 g

ประเภทของ ัรด ตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
ีทอ ู่ยอา ัศย ีส ีส ํดา
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
อง ์คประกอบ ัตวเ ้วนวรรค ัวส ุด PA
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA

PP
เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง

ัวส ุดสก ูร เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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