
แ ่ผนเ ืชอม ่ตอ
VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E
หมายเลข ิชน ่สวน: 8141661

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค โครงส ้ราง ่ชอง 1oo1
การเ ืชอม ่ตอวา ์ลวสอดค ้ลอง ักบมาตรฐาน VDI/VDE 3847-1
แรง ัดนใ ้ชงาน 0 MPa...0.8 MPa

0 bar...8 bar
ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 1 (ATEX)

โซน 2 (ATEX)
โซน 21 (ATEX)
โซน 22 (ATEX)

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:7:-]
๊กาซเ ืฉอย

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ไ ่มสามารถทา ้นา ัมนไ ้ด
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 3 - ่คาการ ักดก ่รอน ูสง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -40 °C...80 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...80 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1300 g

ประเภทของ ัรด พ ้รอม ุอปกร ์ณเส ิรม
พอ ์รทลม การออกแบบแ ่ผนพอ ์รต, การตาก
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ุ้หม อะ ูล ิมเ ีนยม ัอลลอย ุชบ ิผวเ ีรยบ (20 µm)
ีซล ัวส ุด EPDM

NBR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อะ ูล ิมเ ีนยม ัอลลอย ุชบ ิผวเ ีรยบ (20 µm)
ัวส ุดสก ูร เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง

14 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 1/1


