
ุชดเ ีกย ์ร
EMGA-40-A-G20-40P
หมายเลข ิชน ่สวน: 8141734

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาดห ้นาแปลน ุชดเ ีกย ์ร 40 mm
มอเตอ ์รขนาดห ้นาแปลน 40 mm
นเฟือง 0.41 deg
ประเภทเ ีกย ์ร เ ีกย ์รแบบ ุมมฉาก
ัอตราทดเ ีกย ์ร 20:1
ความเ ็รว ูสง ุสดของไดรฟ์ 18000 rpm
ุอณห ูภ ิมการ ํทางานของกระ ุปกเ ีกย ์ร -25 °C...90 °C
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ระ ัดบการป้อง ักน IP54
แรง ิบดเอา ์ต ุพต ่ตอเ ืนอง 20 Nm
โมเมน ์ตมวลของความเ ืฉอยของกระ ุปกเ ีกย ์ร 0.035 kgcm²
แรง ิบดเอา ์ต ุพต ูสง ุสด 32 Nm
ประ ิสท ิธภาพ ูสง ุสด 92 %
ความแ ็ขงแก ่รงของแรง ิบด 0.8 Nm/arcmin
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 600 g

เอา ์ต ุพตกระ ุปก ิอนเตอ ์รเฟส 40G
ไดรฟ์เ ีกย ์ร ิอนเทอ ์รเฟซ 40P
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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