
Blanking plug
B-M5-F1A
หมายเลข ิชน ่สวน: 8142288

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาดบรร ุจ 10
ัตวแปร ไ ่มแนะ ํนาใ ้หใ ้ชโลหะ ีท ีมทองแดง ัสงกะ ีส ห ืรอ ินกเ ิกลเป็น ่สวนประกอบห ัลก

้ขอยกเ ้วน ไ ้ดแ ่ก ินกเ ิกลในเห ็ลกก ้ลา ืพน ิผว ุชบ ินกเ ิกลทางเค ีม
แผงวงจร ิพม ์พ สายเคเ ิบล ัขว ่ตอไฟฟ้า และขดลวด

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสม ํสาห ัรบการผ ิลตแบตเตอ ีร Li-ion ผ ิลต ัภณ ์ฑสอดค ้ลอง ักบ ํคา ํจา ักดความผ ิลต ัภณ ์ฑภายในของ Festo

เ ืพอใ ้ชในการผ ิลตแบตเตอ ีร:โลหะ ีท ีมทองแดง ัสงกะ ีส ห ืรอ ินกเ ิกลมากก ่วา
1% โดย ้นาห ันก จะไ ่ม ํนามาใ ้ช ้ขอยกเ ้วน ไ ้ดแ ่ก ินกเ ิกลในเห ็ลกก ้ลา
ืพน ิผว ุชบ ินกเ ิกลทางเค ีม แผงวงจร ิพม ์พ สายเคเ ิบล ัขว ่ตอไฟฟ้า

และขดลวด
คลาสค ีลน ูรม คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
แรง ิบดกระ ัชบ ีท ํกาหนด 1.5 Nm
ความทนทาน ่ตอแรง ิบดกระ ัชบเ ็ลก ้นอย -30 %
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1 g

ประเภทของ ัรด ประแจหกเห ีลยม SW2.5
้ขอ ่ตอลม 1 เก ีลยวนอก M5
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ป ัลกตาบอด ัวส ุด เห ็ลก, ุชบ ินกเ ิกลทางเค ีม
ัวส ุดโอ ิรง สแตนเลส
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