
ห ่นวย ่จายพ ัลงงาน
CACN-3A-1-5-G2
หมายเลข ิชน ่สวน: 8149580

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 35 มม.
ความ ูสง 130 มม.
ระยะเวลา 115 มม.
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง การพาความ ้รอนฟ ีร

การ ูดแลเ ืบอง ้ตน 1 เฟส
กระแสไฟเ ้ขา 1.1 - 2.2 A
แรง ัดนไฟขาออก ีท ํกาหนดDC 24 V
กระแสไฟขาออก ีท ํกาหนด 5 A
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ิอน ุพต AC 100 V...240 V

การ ัซพพอ ์รทเ ืมอไฟ ัดบ 100 ms
ความ ีถห ัลก 45 Hz...65 Hz
อ ุนญาต c UL เรา - รายการ (OL)
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตาม ํคา ัสงไฟฟ้าแรง ่ตาของสหภาพ ุยโรป
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -40 °C...85 °C
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 95 %
ระ ัดบการป้อง ักน IP20
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -25 °C...70 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 450 g

ประเภทของ ัรด พ ้รอมราง DIN
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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