
ัขว ่ตอเทอ ์ร ิม ันล
CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-N14-V
หมายเลข ิชน ่สวน: 8154583

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด ก ้วาง x ยาว x ูสง 65 มม. x 104 มม. x 28 มม.
ง ์ก ัชน การแสดง ู่ค
ุคณสม ับ ิตการออกแบบ ความปลอด ัภย น.เอา ์ท ุพท 2 ่ชองระบายอากาศ

ความปลอด ัภย น.เอา ์ท ุพท 4 ่ชองระบายอากาศ
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 270 l/min
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 465 g

ประเภทของ ัรด ตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
พอ ์รทลม 1/4 NPT
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดสก ูร เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อะ ูล ิมเ ีนยม, เค ืลอบ ้ดวย ีส ุฝ่น
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