
แ ่ผนปิด
VABB-P19-16-T
หมายเลข ิชน ่สวน: 8154656

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 16
ข ้วาง 16 mm
ห ัลกการปิดผ ึนก ่ออน
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.1 MPa...0.7 MPa

-1 bar...7 bar
ความเหมาะสมของ ุสญญากาศ ใ ่ช
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C
ุอณห ูภ ิมปานกลาง 5 °C...50 °C

ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 5 °C...50 °C

แรง ิบดกระ ัชบ ีท ํกาหนด 0.75 Nm
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 14.9 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า เ ีสยบเ ้ขาไป
ประเภทของ ัรด ้ดวย ูรทะ ุลและสก ูร
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด EPDM
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA66-GF30
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