
แ ่ผนโ ่ซเ ืชอม ่ตอ
VABX-A-P-BV-AH-F
หมายเลข ิชน ่สวน: 8188458

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 1
ข ้วาง 10.55 mm
ความเห ืนอย ้ลา การทดสอบการขน ่สง ีท ีมระ ัดบความ ุรนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN

60068-2-6
ักนกระแทก การทดสอบแรงกระแทก ้ดวยระ ัดบความ ุรนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ

EN 60068-2-27
ง ์ก ัชน ูบรณาการ ้ดวยโม ูดลไฟฟ้า
ํจานวน ํตาแห ่นงวา ์ลว ูสง ุสด 1
ิทศทางการไหล ้ยอนก ัลบไ ้ด
ํจานวนคอย ์ลโซ ิลนอย ์ลวา ์ลว ูสง ุสด 1
เ ้ขา ักนไ ้ด ักบ ฐาน ัตงวา ์ลว VTUX-A-P
ความเหมาะสมของ ุสญญากาศ ใ ่ช
การไหล ีท ํกาหนด ํทาใ ้หเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778 470 l/min
ขนาด ก ้วาง x ยาว x ูสง 10.55 มม. x 104.3 มม. x 43.1 มม.
ระ ัดบมล ิพษ 2
อ ุนญาต เค ืรองหมาย RCM
ป้าย KC เค ีซ ีอเ ็อม ีซ
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 5 - 95 %
ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 31.2 g
ระบบควบ ุคมไฟฟ้า หลาย ัขว
ประเภทการ ิตด ัตงแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ ีม ูรทะ ุล
ประเภทของ ัรด ูผก ัคน
้ขอ ่ตอลม 2 ํสาห ัรบต ัลบ 10 มม.
้ขอ ่ตอลม 4 ํสาห ัรบต ัลบ 10 มม.
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ัวส ุดแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ PA เส ิรมแรง
ีซล ัวส ุด NBR

ค ิลป ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
ัวส ุด ็นอต เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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