
เห ็ลก ัรบแรง ึดง
VAME-XA-Z-84
หมายเลข ิชน ่สวน: 8191762

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ระยะเวลา 84 mm
ขนาดบรร ุจ 3
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
แรง ิบดกระ ัชบ ีท ํกาหนด 1.4 Nm
ความทนทาน ่ตอแรง ิบดกระ ัชบเ ็ลก ้นอย ± 15 %
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 47.8 g

ประเภทของ ัรด ประแจหกเห ีลยม,ขนาด SW4
พ ้รอมเก ีลยวนอก M4
พ ้รอมเก ีรยว ัตวเ ีมยขนาด M4

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ้กาน ัรด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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