
แ ่ผนจาน
VABF-XA-12-M2-QX
หมายเลข ิชน ่สวน: 8191794

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาดบรร ุจ 1
ิทศทางการไหล ้ยอนก ัลบไ ้ด

เ ้ขา ักนไ ้ด ักบ ฐาน ัตงวา ์ลว VTUX-A-P
ฐาน ัตงวา ์ลว VTUX-A-S

แรง ัดนใ ้ชงาน -0.1 MPa...0.7 MPa
-1 bar...7 bar

ความเหมาะสมของ ุสญญากาศ ใ ่ช
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C

แรง ิบดกระ ัชบ ีท ํกาหนด 0.8 Nm
ความทนทาน ่ตอแรง ิบดกระ ัชบเ ็ลก ้นอย ± 10 %
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 34.7 g

ประเภทของ ัรด เมา
การเ ืชอม ่ตอ ้ดวยลม 3/5 รวม ักน ํสาห ัรบต ัลบ 15 มม.
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA เส ิรมแรง

ค ิลป ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
ัวส ุดสก ูร สแตนเลส
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