
กระบอกกลม
DPRA-N-1 1/16"-0.5-NGP4-N
หมายเลข ิชน ่สวน: 8217854

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ัฮบ 0.5 in
Ø ูลก ูสบ 1 1/16"
เก ีลยว ้กาน ูลก ูสบ 5/16-24 UNF-2A
การ ํทาใ ้หหมาด ๆ ไ ่ม ีม ักนกระแทก
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

ปลาย ้กาน ูลก ูสบ เก ีลยวนอก
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ูลก ูสบ

้กาน ูลก ูสบ
กระบอกกระบอก

การตรวจ ัจบ ํตาแห ่นง ปราศจาก
ป้อง ักนการห ุมน/ ู่ค ืมอ ้กาน ูลก ูสบกลม
แรง ัดนใ ้ชงาน 9.99 psi...150 psi
ง ์ก ัชน การแสดง ู่ค
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °F...300 °F
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 0.32 lb

พอ ์รทลม 1/8 NPT
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR
้กาน ูลก ูสบ ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
่ทอทรงกระบอก ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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