
่ทอโลหะเค ืลอบพลาส ิตก
PM-4
หมายเลข ิชน ่สวน: 9084

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

นอก Ø 6 mm
ัรศ ีมการโ ้คงงอ ีทเ ีกยว ้ของ ักบการไหล 19 mm

Øภายใน 3.92 mm
แรง ัดนใ ้ชงาน ึขนอ ู่ย ักบ ุอณห ูภ ิม -0.95 bar...30 bar
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -29 °C...65 °C
้นาห ันก ิสน ้คาตามความยาว 0.024 kg/m
ีส ีส ํดา
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ่ทอ โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

โพ ีล ูย ีรเทน
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