
Selenoid valf MFH-3-1/8-SEU
Ürün numarası: 11121

Veri sayfası

Özellik Değer

Valf fonksiyonu 3/2 kapalı tek bobinli

Pnömatik çalışma bağlantısı G1/8

Çalışma basıncı 0.5 Bar...8 Bar

Koruma türü IP65

LABS uygunluğu VDMA24364-B2-L

Pnömatik bağlantı 1 G1/8

Pnömatik bağlantı 2 G1/8

Pnömatik bağlantı 3 G1/8

Malzeme hakkında not RoHS uyumlu
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