Basinci algilayan transduser
PENV-A-W-2,5-LCD-RB

Oriin numarasi: 161055 FESTO
b
"
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Analog ¢ikis 0-10V
4-20mA
Elektriksel baglanti 11-pinli
Erkek soket
Koruma sinifi IP65
Pnomatik baglanti G1/8
Montaj konumu istenildigi gibi
Kisa devre korumali evet
Olgme degeri Relatif basing
Olgme metodu Gostergei piezorezistif basing sensorii
Anahtarlama ayarlama araligi 0,05 ... 2,5 bar
Histeresis ayarlama araligi [bar] 0,01 ... 2,25 bar
Betriebsspannungsbereich DC 15...30V
Max. Cikis akimi 5.000 mA
Anahtarlama ¢ikisi PNP
Kullanim havasi 40 pm filtrelenmis hava
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung) nach EU-EMV-Richtlinie
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Kullanim havasi sicakligi 0..50°C
Cevre sicakligi 0..50°C
Uriin agirlig 270g
Basing 6l¢gme araligi 0...2,5bar
Dogruluk derecesi, FS 1%
Baglanti sekli Secenekler:
gecis delikli
H-rayli
Malzeme hakkinda not LABS iceren malzemeler mevcut
Govde icin malzeme bilgisi PC
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