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çift etkili, hava bağlantısı VDI/VDE 3845' e göre, Namur valfler direkt 
bağlanabilir.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alinabilir

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Standarda dayalı ISO 5211
VDI/VDE 3845 (NAMUR)

Yastıklama Yastıklama yok
Çalışma şekli çift etkili
Çalışma basıncı 2 ... 10 bar
ATEX kategorisi Gaz II 2G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz c T6
ATEX kategorisi Toz II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz c 60°C
Patlama korumalı ortam sıcaklığı -20°C <= Ta <= +60°C
Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 3
Çevre sıcaklığı -20 ... 80 °C
6 bar' da dönme momenti 1.517 Nm
Ürün ağırlığı 30.000 g
Pnömatik bağlantı G1/4
Tahrik mili için malzeme bilgisi Çelik
Kapak için malzeme bilgisi İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi NBR
Gövde için malzeme bilgisi İşlenmiş alüminyum alışımlı


