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Bilgi sayfası

Özellik Değer

Konfigurasyon desteği EDS dosyası
Tipik akım tüketim girişi 50 mA
CE mark (see declaration of conformity) to EU directive for EMC
Ürün ağırlığı 80 g
Çıkışar için max. adres hacmi 8 byte
Girişler için max. adres hacmi 8 byte
Fieldbus arabiriminin adresleme aralığı 0 ... 63
Fieldbus arabirimin versiyonu Galvaniz izolasyonu

ISO/DSI 11898 'a  göre Tabaka 1
1 Mbit 'e kadar standart yüksek hız
CAN spesifikasyon V2.0 'a  göre Tabaka 2
Device Net Release 2.0
Ürün kodu:  9434
Device Type: Comm. Adap. (12d)
125, 250, 500 kBaud

Elektriksel bağlantı, fieldbus arabirimi Bağlantı plakası
5-pinli
CIA DR-303-1 'e göre

Montaj yeri 3 'ten sonra yukarıya


