
Bus bağlantısı FBA-2-M12-5POL-RK
Ürün numarası: 533118

Veri sayfası

Özellik Değer

Ürün ağırlığı 80 Gram

Fieldbus arayüzü Soket ve soket, M12x1, 5 kutuplu, B kodlu

Koruma türü IP65
IEC 60529'a göre

Ortam sıcaklığı 0 °C...50 °C

Depolama sıcaklığı -20 °C...70 °C

Bağıl nem % 95
yoğuşmayan

LABS uygunluğu VDMA24364-B2-L

Korozyon direnci sınıfı KBK 1 - korozyona düşük maruziyet

Sızdırmazlık elemanları malzemesi NBR
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