
Фітинг кутовий
LJK-1/4-I/I
Номер деталі: 151785

Технічні дані

Особливості Значення

Положення монтажу Будь-який
Робочий тиск -0.95 бар...8 бар
Робоче середовище Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Відповідність LABS VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища -10 °C...60 °C
Вага продукту 50 г
Краплення присоски G 1/4
Приєднання вакууму G1/4

12 лют. 2025 – Можливі зміни - Festo SE & Co. KG 1/1


