
Оптоволоконний кабель
SOEZ-LLG-RT-0,5-M6X0,75
Номер деталі: 165356

Технічні дані

Особливості Значення

Метод вимірювання Оптоволоконний кабель
Дифузійний давач

Температура навколишнього середовища -20 °C...160 °C
Розмір M6x0.75
Вага продукту 34 г
Матеріал корпусу Латунь

Хромований
Верхня межа діапазону налаштувань 100 мм
Температура навколишнього середовища, рухомий монтаж -20 °C...120 °C
Ступінь захисту IP54
Відповідність LABS VDMA24364-B2-L
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