
Колекторна плита
VABV-S6-1Q-N12
Номер деталі: 556988

Технічні дані

Особливості Значення

Ширина 43 мм
Стійкість до вібраціїї Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го

рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN

942017-5 та EN 60068-2-27
Примітка щодо процедури примусової перевірки Частота перемикань не менше 1 на день
Знак CE (див. декларацію про відповідність) Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Клас корозійної стійкості (CRC) 0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту 570 г
Пневматичний порт 1 1/2 NPT
Інформація про матеріали Відповідно до RoHS
Матеріал плити Алюміній литий під тиском
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