
Кінцева плита
VABE-S6-2RZ-N34
Номер деталі: 560840

Технічні дані

Особливості Значення

На підставі норм ISO 5599-2
Положення монтажу Будь-який
Тип пневмоострову 44
Робочий тиск -0.09 МПа...1 МПа

-0.9 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC) 0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту 336 г
Підключення пілотного повітря 12 1/4 NPT
Під'єднання пілотного повітря 14 1/4 NPT
Пневматичний порт 1 3/4 NPT
Пневматичний порт 3 3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 5 3/4 NPT
Інформація про матеріали Відповідно до RoHS
Матеріал торцевої пластини Алюміній литий під тиском
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