
Глушник
AMTX-P-PC12
Номер деталі: 8191740

Технічні дані

Особливості Значення

Розмір упаковки 1
Робочий тиск -0.1 МПа...0.7 МПа

-1 бар...7 бар
Робоче середовище Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC) 2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища -5 °C...50 °C
Тип кріплення З фіксуючим затискачем
Вага продукту 0.7 г
Пневматичне з'єднання Картридж 12 мм
Інформація про матеріали Відповідно до RoHS
Матеріал глушника PE
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