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Số bộ phận: 8070378

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Lỗi tuyến tính ±2 %FS, 5 - 70 % giá trị định mức
thông thường ± 3% FS, giá trị định mức 70 - 95 % so với đường đặc tính
lý tưởng

Độ trễ 1,5 %, 5 - 70 % giá trị định mức
thông thường 3 %, 70 - 95 % giá trị định mức

Độ nhạy phản ứng 1,5 %FS
Độ chính xác tổng thể thường là 3% FS
Độ chính xác lặp lại theo ± %FS 1.5 %FS
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