
Nắp đúc
DHAS-GA-B22-S
Số bộ phận: 8097634

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Phiên bản nắp đúc Tiêu chuẩn
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển Tuân thủ chống chịu vật liệu tiếp xúc với môi chất
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...180 °C
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi 189 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng 158 N
trọng lượng sản phẩm 18 g
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp VMQ (Silicone)
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