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Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chức năng bổ sung Gắn chống mất mát
Vị trí lắp đặt bất kì
Điện áp hoạt động danh định DC 24 V
Dải điện áp hoạt động AC 160 V
Khả năng tải điện 1 A
Mức độ bảo vệ IP65

theo IEC 60529
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK 0 - không ứng suất ăn mòn

2025 Feb 20 – Có thể thay đổi - Festo SE & Co. KG 1/1


