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Note about the torque

Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht hoher sein als das
in der ISO 5211 aufgefiihrte maximal zulassige Drehmoment,
bezogen auf die GroRe des Befestigungsflansches und der Kupplung.
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