
Разпределител
HEE-1/8-D-MINI-24
Номер на част: 165068

Техническа информация

Характеристика Стойност

Работно налягане 0.25 MPa...1.6 MPa
2.5 бар...16 бар

Припокриване положително припокриване
Характеристики на бобината 24 V DC: 2,5 W
Допустими колебания на напрежението +/- 10 %
Работен флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата

работа)
Указание за материала Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Инертни газове
Електрическо присъединяване Форма C

Щекер
съгласно DIN EN 175301-803
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