
Тапа
B-3/4
Номер на част: 3572

Техническа информация

Характеристика Стойност

Размер на опаковката 1
Съответства на стандарта DIN 908
Сертификат за LABS VDMA24364-B1/B2-L
Номинален въртящ момент на затягане 35 Nм
Допуск за номинален въртящ момент на затягане ± 10 %
Тегло на продукта 76 g
Начин на закрепване Вътрешен шестостен SW12
Пневматична връзка 1 Външна резба G3/4
Указание за материала Съответствие с RoHS
Материал тапа Стомана, поцинкована
Материал О-пръстен POLYAMID

TPE-U(PUR)
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