
Конектор
EAMD-42-40-16-16X25
Номер на част: 5153079

Техническа информация

Характеристика Стойност

Монтажен диаметър 1 16 mm
Монтажен диаметър 2 16 mm
Размер 42
Номинална дължина 40 mm
Монтажно положение произволно
Макс. обороти 6000 1/мин
Относителна влажност на въздуха 0 - 95 %
Масов инерционен момент 39 kgmm²
Предаваем въртящ момент 17 Nм
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