
Elektromagnetický ventil
MFH-3-1/8-SEU
Číslo dielu: 11121

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Funkcia ventilu 3/2 zatvorený monostabilný
Pneumatický pracovný prípoj G1/8
Prevádzkový tlak 0.5 bar...8 bar
Druh krytia IP65
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
Pneumatický prípoj 1 G1/8
Pneumatický prípoj 2 G1/8
Pneumatický prípoj 3 G1/8
Pokyny k materiálu V zhode s RoHS
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