
้ถวย ูดด ีท ีมการเ ืชอม ่ตอ
ESS-8X20-ON
หมายเลข ิชน ่สวน: 189412

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความก ้วางปรก ิต 2.5 mm
ขนาด ้ถวย ูดด 8x20 มม.
ป ิรมาณ ุจกนม 0.256 cm³
ํตาแห ่นงการเ ืชอม ่ตอ ้ขาง ้ตน
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

การ ัจดวาง ้ถวย ูดด ขนาด4
ูรป ่ราง ุจกนม วง ีรแบน
แรง ัดนใ ้ชงาน -95 kPa...0 kPa

-0.95 bar...0 bar
-13.775 psi...0 psi

แรง ัดนปก ิตในการ ํทางาน -70 kPa
ัจด ัอน ัดบความกด ัดนในการ ํทางาน -0.7 bar

-10.15 psi
ืสอป ิฏ ับ ิตการ อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-A1-L
ปลอด ัภย ํสาห ัรบอาหาร ูด ้ขอ ูมล ัวส ุดเ ิพมเ ิตม
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...70 °C

แรง ึยด ีทแรง ัดนใ ้ชงานเ ็ลก ้นอย 8 N
แรง ้ดาน ้ขางแนวนอน ีทแรง ัดนใ ้ชงานเ ็ลก ้นอย 11 N
แรง ้ดาน ้ขางแนว ัตง ีทแรง ัดนใ ้ชงานเ ็ลก ้นอย 13 N
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 2.5 g

ประเภทของ ัรด ่ผานการเ ืชอม ่ตอ ูสญญากาศ
การเ ืชอม ่ตอ ูสญญากาศ M6
ีส ีส ํดา

ความแ ็ขง ง 50 +/- 5
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
้ถวย ูดด ัวส ุด NBR
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