
แ ่ผนเ ืชอม ่ตอ
VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12
หมายเลข ิชน ่สวน: 4727331

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ควบ ุคมการ ่จายอากาศ ภายนอก

ภายใน
แรง ัดนใ ้ชงาน 0 MPa...1 MPa

0 bar...10 bar
ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 1 (ATEX)

โซน 2 (ATEX)
โซน 21 (ATEX)
โซน 22 (ATEX)

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 4 - ความเ ้คนการ ักดก ่รอน ีทแ ็ขงแก ่รงเป็น ิพเศษ
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้ขอ ่ตอไพ ๊ลอตแอ ์ร 12 1/4 NPT
้ขอ ่ตอลม 1 1/4 NPT
้ขอ ่ตอลม 2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
้ขอ ่ตอลม 3 1/4 NPT
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ เค ืลอบอะ ูล ิมเ ีนยม
ีซล ัวส ุด NBR
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