
ุชด ัขบบอลวา ์ลว
VZPR-BPD-22-R34
หมายเลข ิชน ่สวน: 540513

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค บอลวา ์ลว 2 ทาง
ไดรฟ์ห ุมนโยก

ประเภทการ ํดาเ ินนการ ไฟฟ้า
ินวเม ิตก

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ประเภทของ ัรด CNOMO

้ดวยเก ีลยวใน
้ขอ ่ตอแบบเ ้ขา ุมม Rp3/4
ัตว ่บง ีช ํตาแห ่นงส ิวต ์ช ิทศทางของ ูลก ิบด = ิทศทางการไหล

ขนาด ีท ํกาหนดDN 20
ไดรฟ์แรง ัดนใ ้ชงาน 1 bar...8.4 bar
้ขอ ่ตอแรง ัดน ีท ํกาหนด PN 40
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -20 °C...150 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...80 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1500 g

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
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