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ObslužnézariadenieCDPX

Hlavné údaje
V skratke

ObslužnézariadeniaCDPXsúvysokovýkonnéprocesoryskombinovanésoširokouhlouobrazovkou.Vďakatomutietoobslužnézariadenia 
prerozhraniečlovekaastrojaumožňujúviacfunkciíprivyššomrozlíšení. 

PoE(Power-over-Ethernet)premaximálnujednoduchosťpripojeniasoštandardnýmitienenýmikáblamiCAT5.KompletnékrytieIPsošpeciálnymi
konektormipremaximálnuflexibilitupriinštaláciipomocoumontážnehoramenaažpojednoduchýotvorM22.Súčasťouvýrobkusúsnímačeokolia
apohybu,atakjetotozariadenieskutočnýmIoTEdgezariadenímpreaplikáciePriemyslu4.0. 

ProduktovýradCDPXjeoptimalizovanýnapoužitieakozabudovanýprehliadačalebozariadenieDesignerStudioHMI
• otvorenáplatformaprelinuxovéaplikácie
• výkonnýprehliadačkompatibilnýsHTML5sgrafickýmakcelerátorom
• runtimeprostredieDesignerStudiosOPCUA(OpenPlatformCommunicationsUnifiedArchitecture)serveromaklientom

Formát obrazovky

ObslužnézariadeniaCDPXvizualizujúúdajeazároveňslúžiaakoserverobsluhujúciklientovnamiesteinštalácieaexternevzdialenýchklientov.
JednoduchosapripájajúcezrozhranieEthernetsintegrovanýmprepínačom.Vyznačujúsagrafikousvysokýmrozlíšením,akoajjednoduchým 
intuitívnymprojektovanímaprogramovanímpomocounástrojaDesignerStudio.SúideálnevkombináciiskontrolérmiCODESYSodFestoalebo
sieťamiModbusTCPajednoduchoaflexibilnezobrazujúrôzneúdajeaparametrevgrafickejpodobe.Vďakamodernejdotykovejtechnológiije 
komunikáciasostrojmiasystémamimimoriadnejednoduchá.ObslužnézariadeniaCDPXjemožnésvoliteľnýmintegrovateľnýmriadenímCODESYS
rozšíriťnapriestorovonenáročnúkoncepciuriadiacehosystému.

Verzia zariadenia
 
[B] verziaBrowser [E1] verziaPerformance

Výrobkysúkoncipovanétak,abysaprináročnýchaplikáciáchdosiahol
výbornýpomercenyavýkonu.SúideálnouvoľboupriaplikáciáchHMI 
vautomatizáciitovárníabudov. 

• úplnápodporavektorovejgrafiky,natívnapodporagrafických 
objektovSVG,transparenciaaalphablending

• dynamikaobjektovnaobrazovke:kontrolazobrazenia 
atransparentnosti,posunutie,zmenaveľkosti,otáčaniekaždého 
objektunaobrazovke

• jednoduchévytvorenie,inštaláciaasprávaaplikáciívoviacerých 
jazykoch,abysasplniliglobálnepožiadavky

• rozsiahlenajmodernejšiefunkcieHMI:získavanieúdajov 
aprotokolovanie,zobrazenietrendov,správaalarmov,plánovač 
aakcieriadenéčasom,správabezpečnostiapoužívateľov,e-maila
RSSfeeds

• výberkomunikačnýchovládačovsmožnosťoukomunikácie 
sviacerýmiovládačmi

• monitorovanieariadenienadiaľkusfunkciouklient-server

VýrobkybolikoncipovanéakozariadeniaIoTEdgeskombináciou 
výkonnéhokontrolérasmožnosťounetworkingu(aždo3sietíEthernet)
avynikajúcichmožnostíkomunikácievrátaneklienta/serveraOPCUA.
SúideálnouvoľbouprináročnýchaplikáciáchIoTEdgevautomatizácii
továrníabudov. 

• runtimeprostredieDesignerStudiosOPCUAserveromaklientom
• voliteľnýPLCCODESYSV3preintegrovanéaplikácieHMIariadenia
vrátanePROFINETI/OaEtherCATMaster

• voliteľnézásuvnémodulyprezbernicovýsystémCAN,akoajdigitálne
aanalógovéI/O
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ObslužnézariadenieCDPX

Hlavné údaje
[E2] verziaField

Tietovýrobkysúideálnenainštaláciunamiestevkritickýchoblastiach.
ObrazovkysvysokýmrozlíšenímadotykovéobrazovkyPCAPsrobust-
nýmprednýmsklom.Power-over-Ethernet(PoE)premaximálnujedno-
duchosťpripojeniasoštandardnýmitienenýmikáblamiCAT5.Úplné
krytieIPsošpeciálnymiprípojmipremaximálnuflexibilitupriinštalácii. 

• voliteľnýPLCCODESYSV3preintegrovanéaplikácieHMIariadenia
• zabudovanésnímače(teplotyazrýchlenia)

Funkčný modul

RozšírenieraduCDPXooperačnýsystémPLCCODESYS,modulCANopenMaster,akoajo2modulyIOsdigitálnymiaanalógovýmiIOkanálmi. 
VďakaintegráciiCODESYSdoobslužnéhozariadeniaCDPXvznikátakzvanýPAC(ProgrammableAutomationController),kombináciaPLCaobslužné-
hozariadenia.NaprogramovaniefunkciíPLCsapoužívajúprogramovaciejazykyKOP,AWL,ST,FUP,ASaleboCFC.Pomocouintegrovanýchetherne-
tovýchrozhraníjemožnériadiťexternékomponentypomocouprotokolovModbusTCP,EtherCATaProfinet.Aksúpreaplikáciupotrebnélokálne 
digitálnea/aleboanalógovévstupyavýstupy,zasuniesadozadnejstranyobslužnéhozariadeniaCDPXjedenalebodvazvoliteľnýchIOmodulov.
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ObslužnézariadenieCDPX

Legendaktypovémuoznačeniu
001 rad

CDPX obslužnézariadenieCDPX

002 funkčnýmodul

F pripojenienazbernicu
X CPU
EA vstupy/výstupy
SL licenciasoftvéru

003 verziazariadenia

nieje
B verziaBrowser
E1 verziaPerformance
E2 verziaField

004 formátobrazovky

nieje
W šírkaobrazu16:9

005 veľkosťobrazovky[palce]

nieje
4 4,3“
5 5“
7 7“
10 10,4“
15 15“
21 21“

006 osvedčenieEÚ

nieje
EX2 II3GD
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Údajovýlist
Všeobecné technické údaje, verzia Browser [B]
veľkosťdispleja 4,3“ 7“ 10,1“

typdispleja TFT;farebný
vlastnosťdispleja dotykováobrazovka
displej spodsvietením
spôsobupevnenia montáždopanela
rozlíšeniedispleja 480x272pixelov 800x480pixelov 1024x600pixelov
údajeoCPU 256MBRAM 512MBRAM
početfarieb 64k
dĺžka 34mm
šírka 147mm 187mm 282mm
výška 107mm 147mm 197mm
hĺbkazabudovania 29mm
max.hrúbkapredného 
panela

5mm

hmotnosťvýrobku 400 600 1000

Elektrické parametre, verzia Browser [B]
veľkosťdispleja 4,3“ 7“ 10,1“

menovitéprevádzkové 
napätieDC

24

rozsahprevádzkového 
napätiaDC

10...32V

spotrebaprúduprimenovi-
tomprevádzkovomnapätí

0,25A 0,3A 0,38A

programovacísoftvér DesignerStudio
rozhranieSPS –
podporovanéprotokolyPLC –
rozhranieUSB –
prídavnéfunkcie funkciakomunikácieRS232
rozhranieEthernet –
rozhranieEthernet,funkcia programovanie
rozhranieEthernet, 
typprípoja

zásuvka

rozhranieEthernet, 
pripojovaciatechnika

RJ45

rozhranieEthernet, 
početpinov/žíl

8

rozhranieEthernet, 
prenosovárýchlosť

10/100Mbit/s

rozhranieUSB,funkcia prenosúdajov
rozhranieUSB,typprípoja zásuvka
rozhranieUSB, 
pripojovaciatechnika

USB2.0typA

záložnábatéria superkondenzátor
hodinyreálnehočasu áno
odchýlkaodreálnehočasu <100ppmpri25°C
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ObslužnézariadenieCDPX

Údajovýlist
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia, verzia Browser [B]
teplotaokolia 0...50°C
poznámkaoteploteokolia prizvislejmontáži
teplotaskladovania -20...70°C
relatívnavlhkosťvzduchu 5–85%

bezkondenzácie
krytie IP20

IP66
poznámkaokrytí IP20zozadu

IP66spredu
CEznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

podľasmerniceEÚoEMC
podľasmerniceEÚoRoHS

UKCAznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

vzmyslepredpisovUKoEMC
vzmyslepredpisovUKoRoHS

poznámkaomateriáli vzmysleRoHS
LABSlátky VDMA24364,zónaIII
certifikáty cULus-Listed(OL)

Všeobecné technické údaje, verzia Performance [E1]
veľkosťdispleja 7“ 10,1“ 15,6“

typdispleja TFT;farebný
vlastnosťdispleja dotykováobrazovka
displej spodsvietením
spôsobupevnenia montáždopanela
rozlíšeniedispleja 800x480pixelov 1280x800pixelov 1366x768pixelov
údajeoCPU 1GBRAM 2GBRAM
početfarieb 16M
dĺžka 55mm 64mm
šírka 187mm 282mm 422mm
výška 147mm 197mm 267mm
hĺbkazabudovania 47mm 56mm
max.hrúbka 
prednéhopanela

8mm

hmotnosťvýrobku 1300 1700 4100
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Údajovýlist
Elektrické parametre, verzia Performance [E1]
veľkosťdispleja 7“ 10,1“ 15,6“

menovitéprevádzkové 
napätieDC

24

rozsahprevádzkového 
napätiaDC

10...32V

spotrebaprúduprimenovi-
tomprevádzkovomnapätí

0,7A 1A 1,2A

programovacísoftvér DesignerStudio
rozhranieSPS –
podporovanéprotokolyPLC CODESYS3.X

ModbusRTUClient
ModbusRTUServer
ModbusTCPClient
ModbusTCPServer

rozhranieUSB –
prídavnéfunkcie funkciakomunikácieRS232
rozhranieEthernet –
rozhranieEthernet,funkcia programovanie
rozhranieEthernet, 
typprípoja

zásuvka

rozhranieEthernet, 
pripojovaciatechnika

RJ45

rozhranieEthernet, 
početpinov/žíl

8

rozhranieEthernet, 
prenosovárýchlosť

10/100Mbit/s,1000Mbit/s

rozhranieEthernet2, 
typprípoja

2xzásuvka

rozhranieEthernet2, 
pripojovaciatechnika

RJ45

rozhranieEthernet2, 
početpinov/žíl

8

rozhranieEthernet2, 
prenosovárýchlosť

10/100Mbit/s

rozhranieEthernet2,funkcia programovanie
rozhranieUSB,funkcia prenosúdajov
rozhranieUSB,typprípoja 2xzásuvka
rozhranieUSB, 
pripojovaciatechnika

USB2.0typA

záložnábatéria dobíjateľnýlítiovýakumulátor
hodinyreálnehočasu áno
odchýlkaodreálnehočasu <100ppmpri25°C
slotpreSDkartu 1
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Údajovýlist
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia, verzia Performance [E1]
teplotaokolia -20...60°C
poznámkaoteploteokolia prizvislejmontáži
teplotaskladovania -20...70°C
relatívnavlhkosťvzduchu 5–85%

bezkondenzácie
krytie IP20

IP66
poznámkaokrytí IP20zozadu

IP66spredu
CEznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

podľasmerniceEÚoEMC
podľasmerniceEÚoRoHS

UKCAznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

vzmyslepredpisovUKoEMC
vzmyslepredpisovUKoRoHS

poznámkaomateriáli vzmysleRoHS
LABSlátky VDMA24364,zónaIII
certifikáty cULus-Listed(OL)

Všeobecné technické údaje, verzia Field [E2]
veľkosťdispleja 5“ 7“ 10,1“ 15,6“ 21,5“

typdispleja TFT;farebný
vlastnosťdispleja dotykováobrazovka
displej spodsvietením
spôsobupevnenia rozhranieVESA
rozlíšeniedispleja 800x480pixelov 1025x600pixelov 1280x800pixelov 1366x768pixelov 1920x1080pixelov
údajeoCPU 1GBRAM 2GBRAM
početfarieb 16M
dĺžka 34mm 43mm
šírka 148mm 195mm 265mm 399mm 534mm
výška 105mm 132mm 138mm 248mm 326mm
hĺbkazabudovania 17mm
max.hrúbka 
prednéhopanela

17mm 26mm

hmotnosťvýrobku 500 700 1200 4000 6000
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Údajovýlist
Elektrické parametre, verzia Field [E2]
veľkosťdispleja 5“ 7“ 10,1“ 15,6“ 21,5“

menovitéprevádzkové 
napätieDC

–

rozsahprevádzkového 
napätiaDC

–

spotrebaprúduprimenovitom
prevádzkovomnapätí

–

programovacísoftvér DesignerStudio
rozhranieSPS –
podporovanéprotokolyPLC CODESYS3.X

ModbusRTUClient
ModbusRTUServer
ModbusTCPClient
ModbusTCPServer

rozhranieUSB –
rozhranieEthernet –
rozhranieEthernet,funkcia programovanie,napájanienapätímPoE
rozhranieEthernet,špecifikácia IEEE802.3af/at
rozhranieEthernet,typprípoja zásuvka
rozhranieEthernet, 
pripojovaciatechnika

RJ45

rozhranieEthernet, 
početpinov/žíl

8

rozhranieEthernet, 
prenosovárýchlosť

10/100Mbit/s

rozhranieUSB,funkcia prenosúdajov
rozhranieUSB,typprípoja zásuvka
rozhranieUSB, 
pripojovaciatechnika

USB2.0typA

záložnábatéria dobíjateľnýlítiovýakumulátor
hodinyreálnehočasu áno
odchýlkaodreálnehočasu <100ppmpri25°C

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia, verzia Field [E2]
teplotaokolia -20...55°C
poznámkaoteploteokolia prizvislejmontáži
teplotaskladovania -30...80°C
relatívnavlhkosťvzduchu 5–85%

bezkondenzácie
krytie IP67
poznámkaokrytí vzmontovanomstave
CEznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

podľasmerniceEÚoEMC
podľasmerniceEÚoRoHS

UKCAznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

vzmyslepredpisovUKoEMC
vzmyslepredpisovUKoRoHS

poznámkaomateriáli vzmysleRoHS
LABSlátky VDMA24364,zónaIII
certifikáty cULus-Listed(OL)
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Údajovýlist
Digitálne vstupy, modul I/O
variantvstupov/výstupov 20digitálnychvstupov,12digitálnychvýstupov, 

4analógovévstupya2analógovévýstupy
1digitálnyvstup,2digitálnevýstupya1analógovývýstup

digitálnevstupy,počet 20 8
digitálnevstupy, 
rýchlevstupypočítadla

2 –

digitálnevstupy,prípoj 
inkrementálnehoenkodéra

2 –

digitálnevstupy, 
oneskorenievstupného
signálu

0,1ms
3ms
10ms
20ms

digitálnevstupy,vstupné
napätie/prúd

24VDC

digitálnevstupy,menovitá
hodnotapreTRUE

12–30VDC

digitálnevstupy,menovitá
hodnotapreFALSE

0V

digitálnevstupy, 
oddeleniepotenciálov

áno

Analógové vstupy, modul I/O
variantvstupov/výstupov 20digitálnychvstupov,12digitálnychvýstupov, 

4analógovévstupya2analógovévýstupy
1digitálnyvstup,2digitálnevýstupya1analógovývýstup

analógovévstupy,počet 4 –
analógovévstupy, 
rozlíšenie

12bitov –

analógovévstupy, 
rozsahsignálu

0–10V
0–20mA
8single-ended/4diferencia
PT100
±10V

–

analógovévstupy, 
absolútnapresnosťpri25°C

0,1% –

analógovévstupy, 
chybalinearitypri25°C

0,1%FS –

analógovévstupy, 
vstupnýodpor

47ohm –

Digitálne výstupy, modul I/O
variantvstupov/výstupov 20digitálnychvstupov,12digitálnychvýstupov, 

4analógovévstupya2analógovévýstupy
1digitálnyvstup,2digitálnevýstupya1analógovývýstup

digitálnevýstupy,počet 12 7
digitálnevýstupy,kontakt – 1relé
digitálnevýstupy, 
výstupnénapätie

12–30VDC

digitálnevýstupy, 
výstupnýprúd

0,5A

digitálnevýstupy, 
oddeleniepotenciálov

áno

digitálnevýstupy, 
ochranaprotiskratu

áno

digitálnevýstupy, 
ochranaprotipreťaženiu

áno
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Údajovýlist
Analógové výstupy, modul I/O
variantvstupov/výstupov 20digitálnychvstupov,12digitálnychvýstupov, 

4analógovévstupya2analógovévýstupy
1digitálnyvstup,2digitálnevýstupya1analógovývýstup

analógovévýstupy,počet 4 –
analógovévýstupy, 
rozlíšenie

12bitov –

analógovévýstupy, 
max.odporzáťaže

470ohm –

analógovévýstupy, 
rozsahsignálu

±10V –

analógovévýstupy, 
chybalinearitypri25°C

±0,2% –

Všeobecné technické údaje, modul I/O
variantvstupov/výstupov 20digitálnychvstupov,12digitálnychvýstupov, 

4analógovévstupya2analógovévýstupy
1digitálnyvstup,2digitálnevýstupya1analógovývýstup

dĺžka 125 41
výška 89
hĺbkazabudovania 34
hmotnosťvýrobku 230 80

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia, modul I/O
teplotaokolia 0...50
teplotaskladovania -20...70
relatívnavlhkosťvzduchu 5–85%

bezkondenzácie
CEznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

podľasmerniceEÚoEMC
podľasmerniceEÚoRoHS

UKCAznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

vzmyslepredpisovUKoEMC
vzmyslepredpisovUKoRoHS

certifikáty C-Tick,cULus-Listed(OL)
krytie IP20
poznámkaomateriáli vzmysleRoHS
LABSlátky VDMA24364,zónaIII

Všeobecné technické údaje, napojenie zbernice
rozhranieprevádzkovej
zbernice,typ

CANopen

rozhranieprevádzkovej
zbernice,pripojovacia
technika

konektor
Sub-D
9pinov

rozhranieprevádzkovej
zbernice,prenosová 
rýchlosť

9,6kbit/sdo1Mbit/s

dĺžka 41
výška 91
hĺbkazabudovania 24
hmotnosťvýrobku 150

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia, napojenie zbernice
teplotaokolia 0...50
teplotaskladovania -20...70
relatívnavlhkosťvzduchu 5–85%

bezkondenzácie
CEznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

podľasmerniceEÚoEMC,podľasmerniceEÚoRoHS

UKCAznačka 
(pozrivyhlásenieozhode)

vzmyslepredpisovUKoEMC,vzmyslepredpisovUKoRoHS

certifikáty C-Tick,cULus-Listed(OL)
krytie IP20
poznámkaomateriáli vzmysleRoHS
LABSlátky VDMA24364,zónaIII
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Údajovýlist
Všeobecné technické údaje, licencia softvéru
programovacísoftvér CODESYSprovidedbyFestoV3.5
programovacíjazyk KOP

AWL
ST
FUP
AS
CFC

Ethernet,podporované
protokoly

TCP/IP,EasyIP,ModbusTCP
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Rozmery
Rozmery – verzia Browser [B] CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 B2 H1 L1

CDPX-X-B-W-4 29 5 107 147
CDPX-X-B-W-7 29 5 147 187
CDPX-X-B-W-10 29 6 197 282
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Rozmery
Rozmery – verzia Performance [E1] CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 B2 B3 B4 H1 L1

CDPX-X-E1-W-7 47 42 8,5 8 147 187
CDPX-X-E1-W-10 52 48 8,5 8 197 282
CDPX-X-E1-W-15 56 52 8,5 8 267 422
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Rozmery
Rozmery – verzia Field [E2] CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 B2 D1 D2 H1 L1 L2
Ø

CDPX-X-E2-W-5-EX2 17 16,5 M22 M5x5 (2x) 105 148 40
CDPX-X-E2-W-7-EX2 17 16,5 M22 M5x5 (2x) 132 195 40
CDPX-X-E2-W-10-EX2 17 16,5 M22 M5x5 (2x) 183 265 40
CDPX-X-E2-W-15-EX2 17 26,5 M22 M5x5 (4x) 248 399 40
CDPX-X-E2-W-21-EX2 17 26,5 M22 M5x5 (4x) 326 534 40
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Rozmery
Rozmery – modul I/O CDPX-EA-V1 CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 H1 L1 L2 L3

CDPX-EA-V1 125,2 89,3 33,7 16,6 20
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Rozmery
Rozmery – modul I/O CDPX-EA-V2 CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 H1 L1 L2 L3

CDPX-EA-V2 41,2 89,3 33,7 16,6 20
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ObslužnézariadenieCDPX

Rozmery
Rozmery – napojenie zbernice CDPX-F-CO CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 H1 L1

CDPX-F-CO 41,2 90,3 23,8
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ObslužnézariadenieCDPX

Rozmery
Rozmery – držiak CAFM CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

D1 L1
Ø

CAFM-D4-Q 30 88
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ObslužnézariadenieCDPX

Rozmery
Rozmery – stolový držiak CAFM CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 B2 B3 D1 H1 L1 L2 L3
⌀

CAFM-D4-DE 188 47 80 5,3 244 173 80 100
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ObslužnézariadenieCDPX

Rozmery
Rozmery – adaptér VESA CAFM CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 H1 H2 H3 D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5
Ø

CAFM-D4-VE 76 80 75 10,4 8,4 5,3 93 80 75 12 6,5
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ObslužnézariadenieCDPX

Rozmery
Rozmery – napájací zdroj CACN CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 H1 L1

CACN-H-1-PE-EX2 28 120 80
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ObslužnézariadenieCDPX

Rozmery
Rozmery – spojovacie vedenie NEBC CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

[1] stranaprevádzkovéhozariadenia,elektrickýprípoj1:RJ45
[2] stranariadenia,elektrickýprípoj2:RJ45

D1 L1 L2 L3
Ø

NEBC-R3G8M22-P-5-N-S-R3G8 25 5000 ~42,1 ~45,5



24 d   www.festo.sk zmenyvyhradené–2024/09

ObslužnézariadenieCDPX

Rozmery
Rozmery – rozdeľovač NEDU CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

[1] stranaprevádzkovéhozariadenia,elektrickýprípoj1:RJ45,USB2.0typB
[2] stranariadenia,elektrickýprípoj2:RJ45
[3] stranariadenia,elektrickýprípoj3:USB

D1 L1 L2 L3 L4 L5
Ø

NEDU-L1R2-R3L1G12M22-5L1-1L2-P-N-R3U1G12 5 5000 ~41,5 ~45,5 1000 45
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ObslužnézariadenieCDPX

Typovéoznačenie
Verzia Browser [B]

veľkosťdispleja rozlíšeniedispleja č.dielu typ

4,3“ 480x272pixelov 8155213 CDPX-X-B-W-4
7“ 800x480pixelov 8155214 CDPX-X-B-W-7
10,1“ 1024x600pixelov 8155215 CDPX-X-B-W-10

Verzia Performance [E1]
veľkosťdispleja rozlíšeniedispleja č.dielu typ

7“ 800x480pixelov 8155216 CDPX-X-E1-W-7
10,1“ 1280x800pixelov 8155217 CDPX-X-E1-W-10
15,6“ 1366x768pixelov 8155218 CDPX-X-E1-W-15

Verzia Field [E2]
veľkosťdispleja rozlíšeniedispleja č.dielu typ

5“ 800x480pixelov 8155219 CDPX-X-E2-W-5-EX2
7“ 1025x600pixelov 8155220 CDPX-X-E2-W-7-EX2
10,1“ 1280x800pixelov 8155221 CDPX-X-E2-W-10-EX2
15,6“ 1366x768pixelov 8155222 CDPX-X-E2-W-15-EX2
21,5“ 1920x1080pixelov 8155223 CDPX-X-E2-W-21-EX2

Modul I/O
digitálnevstupy,počet digitálnevýstupy,počet č.dielu typ

20 12 575300 CDPX-EA-V1
8 7 8023321 CDPX-EA-V2

Napojenie zbernice
rozhranieprevádzkovejzbernice,typ č.dielu typ

CANopen 575301 CDPX-F-CO
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ObslužnézariadenieCDPX

Typovéoznačenie
Licencia softvéru

programovacísoftvér č.dielu typ

CODESYSprovidedbyFestoV3.5 576045 CDPX-SL-C3
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ObslužnézariadenieCDPX

Prehľadpripojiteľnýchkomponentov
Prehľad pripojiteľných komponentov

Príslušenstvo astrana/internet
Typ/objednávacíkód Opis

[1] obslužnézariadenieCDPX-X-E2-W-... verziaField[E2] cdpx
[2] obslužnézariadenieCDPX-X-E1-W-... verziaPerformance[E1] cdpx
[3] obslužnézariadenieCDPX-X-B-W-... verziaBrowser[B] cdpx
[4] stolovýdržiakCAFM-D4-DE adaptérnapostavenienastôl 28
[5] adaptérVESACAFM-D4-VE adaptérnapriamumontážnarozvádzač 28
[6] držiakCAFM-D4-Q adaptérnamontážposuvnéhoramena 28
[7] napájacízdrojCACN-H-1-PE-EX2 injektorPower-over-Ethernet(PoE) 28
[8] rozdeľovačNEDU-L1R2-R3L1G12M22-5L1-

1L2-P-N-R3U1G12
pripojovacíkábelnanapájaniesprídavnýmprípojomUSB 29

[9] spojovacievedenieNEBC-R3G8M22-P-5-N-
S-R3G8

pripojovacíkábelnanapájanie 28
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ObslužnézariadenieCDPX

Príslušenstvo
Adaptér VESA CAFM

LABSlátky hmotnosťvýrobku č.dielu typ

VDMA24364,zónaIII 445g 8155224 CAFM-D4-VE

Stolový stojan CAFM
LABSlátky hmotnosťvýrobku č.dielu typ

VDMA24364,zónaIII 1495g 8155225 CAFM-D4-DE

Držiak CAFM
LABSlátky hmotnosťvýrobku č.dielu typ

VDMA24364,zónaIII 105g 8155226 CAFM-D4-Q

Napájací zdroj CACN
elektrickénapájanie,
pripojovaciatechnika

rozsahprevádzkového
napätiaDC

spôsobupevnenia č.dielu typ

zásuvkoválišta, 
3-pinová

18...32V DINlišta 8155227 CACN-H-1-PE-EX2

Spojovacie vedenie NEBC
zodpovedánorme elektrickýprípoj1,

pripojovaciatechnika
elektrickýprípoj2,
pripojovaciatechnika

č.dielu typ

IEC60603-7-3 RJ45 RJ45 8155228 NEBC-R3G8M22-P-5-N-S-R3G8

Rozdeľovač NEDU
zodpovedá
norme

elektrický
prípoj1, 
pripojovacia
technika

elektrický
prípoj2, 
pripojovacia
technika

elektrický
prípoj3, 
pripojovacia
technika

elektrický
prípoj3,
typ 
pripojenia

č.dielu typ

IEC60603-
7-3

zásuvkový
konektorpre
plošnéspoje,
RJ45

RJ45 USB2.0 
typB

zásuvka 8155230 NEDU-L1R2-R3L1G12M22-5L1-1L2-P-
N-R3U1G12


